Greiti Patogiis Funkcionalis

Danfoss kompaktiski maisymo mazgai




Ta pati auksta kokybé
— naujasis ypac kompaktiskas

Mes atnaujinome savo maiSymo mazgy programa, siekda-
mi sukurti dar kompaktiSkesnj ir Zymiai tobulesnj gaminj.
PapildZius jj naujomis funkcijomis, naujajj maiSymo mazga
bus Zymiai lengviau montuoti nedideliame plote. Danfoss
kompaktiskas maiSymo mazgas yra masy naujas laiméjimas
rinkoje.

Lengva montuoti ir instaliuoti

MaiSymo mazgo montavimas yra ypatingai lengvas, nes jis
labai kompaktiskas - tiktai nuo149 mm. MaiSymo mazgas

» Ypac kompaktiskas dydis — montavimo
matmenys nuo 149 mm

» Pagamintas greitam ir lengvam montavimui

» Funkcionalus — montuokite maiSymo mazga
tiesiai ant kolektoriaus i$ kairés arba deSinés
pusés tiesiai arba kampu

» Tiesioginio veikimo srauto temperatiros
termostatas su neradijancio plieno panar-
dinamu jutikliu tiekiamos temperatdros
reguliavimui grindy Sildymo sistemoje.

» Papildomas vidinis rankinis srauto ribotuvas,
kuris uztikrina optimaly vandens balansg

» Papildomas saugos termostatas, apsaugan-
tis grindy Sildymo sistema nuo per auksty
temperatury.

montuojamas tiesiai ant kolektoriaus i$ kairés arba is deSines
puses, jj taip pat galima montuoti kampu su kampiniais

tingais, kurie uzsakomi kaip priedai.

Tiesioginio veikimo srauto temperattros termostatas su
neradijancio plieno panardinamu jutikliu uztikrina greita
temperaturos reguliavima ir visuomet teisingg srauto tempe-
rattirg grindy Sildymo sistemoje. MaiSymo mazgas komplek-
tuojamas su Alpha+ siurbliu arba UPS 3 gei€iy siurbliu.

Unikalus sprendimas profesionaliam

sildymo sistemy montuotojui
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Alpha+ 15-60 siurblys su greiciy reguliavimu
Vidinis atbulinis ventilis

FHD-T termometras

FH-TC tiesioginio veikimo temperattros reguliatorius
FH-ST55 saugos termostatas

FHM-FL rankinis srauto ribotuvas

FHM-MS matavimo jrenginys



Grundfos Alpha+ - tai kintamo greicio siurblys, kuris

uztikrina reikiama cirkuliacijg grindy Sildymo sistemoje
Galiné/viduriné dalis su

vandens drenavimo/
pripildymo funkcija ir
FHD-T termometras srauto automatiniu arba rankiniu
temperatdros nuskaitymui oro ventiliavimu

Rutulinis voztuvas galimam
atjungimui tarp maisymo
mazgo ir kolektoriaus kontary

FH-TC — tiesioginio veikimo termostatinis reguliatorius, skirtas momentiniam pastovios tiekiamos
temperaturos reguliavimui.

FH-TC turi neradijancio plieno panardinama jutiklj, kuris matuoja tiekiamo srauto temperatara.
Temperaturai pakilus, FH-TC ventilis uzsidaro.

FHM-C2 088U0081
» Alpha+ 15-60 siurblys

su reguliuojamu greiciu

FHM-C3 088U0082
» Alpha+ 15-40 siurblys

su reguliuojamu greiciu
» Vidinis atbulinis ventilis » Vidinis atbulinis ventilis
» FHD-T termometras » FHD-T termometras
» FH-TC tiesioginio veikimo » FH-TC tiesioginio veikimo temperattros

temperatdros reguliatorius reguliatorius




Integruoti srauto indikatoriai rodo
srautg kiekviename Ziede

Galimybeé uzdaryti atskirg
grindy Sildymo Zieda

RA-N jmontuotas ventilis uztikrina lengva ir tiksly
individualaus grindy Sildymo Ziedo iSankstinj nustatyma.

FHM-C5 088U0084
» 3-greiCiy UPS 15-40 siurblys
» Vidinis atbulinis ventilis

FHM-C6 088U0085

» 3- grei€iy UPS-15-60 siurblys
» Vidinis atbulinis ventilis

» FHD-T termometras » FHD-T termometras
» FH-TC tiesioginio veikimo temperattros » FH-TC tiesioginio veikimo
reguliatorius temperatdros reguliatorius
» FH-ST55 saugos termostatas pritvirtintas

prie siurblio







